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recommended cut-out for snap-in fixing

wall thickness
Wanddicke

Length of cut-out
Ausschnittlinge

width of cut-out
Ausschnittbreite

( edge opposite to snap-in direction )

Empfohlener Ausschnitt flr Rastbefestigung
( Grat gegenlber Bestlckungsseite )

0.75 to / bis 1.25

1.25 to / bis 3
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The [P-protection class mentioned in our documents
refers to the actuating side of the switch when
mounted into the customer oppliance. The sealing
between switch and customer appliance is realizable

through the surrounding sealing Lif of the actuating cap.

The mounting into the customer oppliance and the testing
of the tightness have to be effected by the customer.

Switches with damaged octuating caps have to be replaced immediatly.
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27.610.45

Morking

Die in unseren Unterlagen angebene [P Schutzklasse

bezieht sich auf die Betdtigungsseite des Schalters,

wenn dieser in dos Kundengerdt eingebaut ist.

Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerdt kann

Uber die umlaufende Dichtlippe der Betdtigungskappe erFfolgen.

Die Montage in das Kundengerdt und die Prufung auf Dichtheit

an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschddigten

plug-in

black
| schwarz

- - black
schwarz

Aufschrift
)

193..
10(8) 7250 ~~ 5E4
5/100A 250 ~

&K s

12A 125-250V AC
172 HP 125V AC
1 HP 250V AC

R 182 SgEm

T105/55

Flochstecker ]
DIN 46244-A6.3x0.8

Betatigungskappen missen sofort ausgetouscht werden.

7
= -
= = I
| | £
i %
1-é €
|
10.2
22 -0.2
la 2b jo
2

DPDT

suitable for appliances of class 1

1 =69 2

date code of manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062
Herstell johr/-woche nach DIN EN 60062

Umschalter 2-polig

Fir Gerdte der Klasse |1 geeignet

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
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