
MBI 1 Au

Buchsen

2 
m

m
 S

ys
te

m

Produkt MBI 1 Au

Beschreibung Miniatur-Buchse, Durchmesser 2 mm, isoliert. Kontaktfeder aus Kupfer-
Beryllium, vergoldet, mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in
Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5 mm Wandstärke.
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Zeichnung

Technische Daten

Anschluss Lötanschluss

Bemessungsspannung(1) 30 VAC / 60 VDC

Messkategorie lt. IEC61010 CAT I

Bemessungsstrom(1)

(Derating Kurve beachten)
6 A

Werkstoff-Kontaktbuchse SKS_KUPFER-BERYLLIUM-VERGOLDET

Gehäusematerial PA

Temperaturbereich lt. IEC61010(2) -20 °C bis +60 °C

Norm IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
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